
夾爪夾頭上的安裝孔 
BUB-HGPT-25-
產品代號: 537200
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適合於HGPT-   T型槽爪

技術參數
特性 值

尺寸 25
裝配位置 任何
耐腐蝕等級 CRC 2
環境溫度 5 ... 60 °C
符合夾頭標準的產品重量 112 g
安裝類型 具通孔和定位軸套
材料備註 不含有黃銅和PTFE
材料訊息,  未經過機械加工的部件 鍛造鋁合金


