
腳架安裝 
HNA-40
料號: 537242

1 / 109/11/2023 – 保留修改權利 – Festo SE & Co. KG

用於ADN 和 AEN型精巧型氣壓缸,  以及CLR型直線擺動夾頭

技術參數
特性 值

尺寸 40
基於標準 ISO 21287
耐腐蝕等級 CRC 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033 F1
產品重量 157 g
材料備註 符合 RoHS
Material bracket 鋼

經過電鍍


