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用於閥島.

技術參數
特性 值

電氣連接 5-pin
直式插頭 / 螺紋介面

容許的電流負載 3 A
容許的電纜直徑 6 ... 8 mm
端子截面 0.75 mm2
防護等級 IP67
環境溫度 -40 ... 85 °C
材料備註 符合 RoHS
Material housing PA
外殼顏色 黑色


