
連接件 
KVI-CP-3-SSD
料號: 543252

1 / 109/11/2023 – 保留修改權利 – Festo SE & Co. KG

到控制箱的通孔

技術參數
特性 值

安裝類型 具外 (公) 螺紋
產品重量 48 g
電氣連接 5-pin

插頭插座
直式插座 / 直式插頭
M9
插頭

工作電壓範圍 DC 60 V
防護等級 IP65

IP67
環境溫度 -20 ... 80 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC 2 - Moderate corrosion stress
Material housing 黃銅

鍍鎳
Material seals NBR
裝配位置 任何


