
氣源板 
VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL
料號: 545350
將停止供貨的產品
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Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal 
for alternative products.

技術參數
特性 值

寬度 21 mm
裝配位置 任何
額定工作電壓 DC 24 V
容許的電壓波動 +/- 25 %
耐腐蝕等級 CRC 1 - Low corrosion stress
防護等級 IP65
環境溫度 -5 ... 50 °C
電氣連接 7/8" 圓形插頭連接件

5-pin
材料備註 符合 RoHS
Material supply plate 壓鑄鋁


