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將停止供貨的產品
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用於介面外殼 CAMI-C
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal 
for alternative products.

技術參數
特性 值

寬度 7,8 mm
高度 22,9 mm
長度 39,2 mm
裝配位置 任何
電氣連接 插頭

壓接式端子
11-pin

額定工作電壓 DC 24 V
工作電壓範圍 AC 160 V
在40°C時的可接受電流負載 8 A
容許的電纜直徑 1 ... 1.5 mm
端子截面 0.2 ... 1.5 mm2
材料備註 符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC 0 - No corrosion stress


