
電纜插座 
NEFU-X24F-1-M12G4
料號: 572227
將停止供貨的產品
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Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal 
for alternative products.

技術參數
特性 值

寬度 36 mm
高度 40 mm
長度 40 mm
安裝類型 具通孔
產品重量 60 g
Fieldbus接口 軸套,   M12x1,   4-pin,   A coded
DC工作電壓, AS-I接口 26.5 ... 31.6 V
額定DC操作壓力, AS-I接口 26.5 V
DC工作電壓, 負載電壓 20.4 ... 26.4 V
額定DC操作壓力, 負載電壓 24 V
防護等級 IP65

裝配狀態
符合 IEC 60529

環境溫度 -25 ... 75 °C
儲藏溫度 -25 ... 85 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
材料備註 符合 RoHS
Material housing PA
Material cover PA


