
安裝支架 
PAMP-MB-64
料號: 8081356

1 / 109/11/2023 – 保留修改權利 – Festo SE & Co. KG

技術參數
特性 值

尺寸 64
系列 P
耐腐蝕等級 CRC 4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
最大緊固扭矩,  閥安裝 5 Nm
介質溫度 -60 ... 80 °C
環境溫度 -60 ... 80 °C
產品重量 119 g
材料備註 符合 RoHS
Material screws 高合金鋼,   耐腐蝕
Material bracket 高合金鋼,   耐腐蝕


