
Електромагнитен разпределител 
MFH-3-1/8-SEU
Специф. Номер: 11121

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

с ръчно задействане и интегрирано бързо обезвъздушаване

Информационе
н лист

Белег Стойност

Разпределителна функция 3/2 затворен моностабиленl
Работно налягане 0.5 ... 8 bar
Клас на защита IP65
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Пневматичен извод 1 G1/8
Пневматичен извод 2 G1/8
Пневматичен извод 3 G1/8
Материал-забележка RoHS konform


