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Информационе
н лист

Белег Стойност

Растерен размер 12 mm
Макс. брой места за вентили 12
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK instructions for EMC

To UK RoHS instructions
Клас на корозионна устойчивост KBK 0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя 0.6 Nm
Max. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда 5 Nm
Тегло на продукта 940 g
Пневматичен извод 1 G1/4
Пневматичен извод 3 G1/4
Пневматичен извод 5 G1/4
Материал-забележка RoHS konform
Material manifold Алуминиева сплав


