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1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

Информационе
н лист

Белег Стойност

Идентификатор на кабела Без държач за табелка
Монтажна позиция по избор
Електрическо свързване 1 Прав конектор, тип USB 2.0 A, 4-пинов
Електрическа връзка 1, функция Страна за връзка към полевото устройство
Електрическа връзка 1, дизайн ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването USB 2.0 type B
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници 4
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели 4
Електрическо свързване 2 Прав конектор, тип USB 2.0 В, 4-пинов
Електрическа връзка 2, функция От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването USB 2.0 Typ A
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници 4
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели 4
Дължина на кабела 1.8 m
Свойства на проводниците Стандарт
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK RoHS instructions
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Материал-забележка RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK 0 - няма корозия под напрежение


