
Шейна 
FKP-40
Специф. Номер: 150802

1 / 101.04.2013 – Запазване на промените – Festo AG & Co. KG

срещу усукващи моменти върху шейната на и компенсиране на 
нелинейности при паралелно водене на товари на линейни 
задвижвания DGP и DGE.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 
година.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Размер 40
радиално отклонение +/- 2 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK 1
Температура на околната среда -20 ... 120 °C
Продължително max. Допустимо натоварване в посока на силата +/- 1,800 N
Информация за материала болт високолегирана стомана
Информация за материала вилка високолегирана стомана
Информация за материала плъзгач Месинг


