
Въртящ фланец 
SNGB-250
Специф. Номер: 157512

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

подходящ за LN, LSN.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Размер 250
Според стандарта ISO 15552 (досега и  VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK 1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда -40 ... 90 °C
Тегло на продукта 16,141 g
Материал-забележка RoHS konform
Material mounting сферографитна отливка
Material mounting pin Стомана

поцинкован
Material bearing Пластмаса
Material disc стомана поцинкована
Material screws Стомана

поцинкован
Material lock Пружинна стомана, поцинкована


