
Сензор-тестер 
SM-TEST-1
Специф. Номер: 158481

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

за сензори и крайни изключватели

Информационе
н лист

Белег Стойност

СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) по EU-EMV-нормала
Температура на околната среда 0 ... 40 °C
обхват на работното напрежение DC 12 ... 20 V
Захранващо напрежение Две 9V-батерии
Индикация за готовност LED зелен
Клас на защита IP20
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


