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1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

без комплект за закрепване.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Конструкция Блоков дизайн
Измервателен принцип магнитен
Работно налягане 2 ... 6 bar
Работна среда Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди Не е възможна работа при наличие на смазка
Температура на околната среда -15 ... 60 °C
Репродуктивност на превключващата стойност +/- 0,2 mm
Време на включване < 30 ms
Време за изключване < 25 ms
Тип на закрепване с проходен отвор

с принадлежности
Разпределителна функция 3/2
Пневматичен извод Нипел PK-3
Тегло на продукта 14 g
Material housing Месинг

PA
POM

Индикация за работно състояние оптичен
Клас на защита IP65
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


