konektor s indikaci
MCL-230AC

¢. dilu: 10001

Uy

katalogovy list

parametr

hodnota

FESTO

hmotnost vyrobku

12 g

elektrické pfipojent

pfipojovaci obrazec podle EN 175301-803, tvar A
konektor
dle DIN EN 175301-803

jmenovité napajeci napéti AC 230V
frekvence sité 50 ... 60 Hz
pfipustné vykyvy napéti 20% [/ +15%
stupen kryti IP65

dle IEC 60529
okolni teplota -20...60°C

znacka CE (viz prohlaseni o shodé)

podle smérnice EU pro nizké napéti

znacka UKCA (viz prohlaseni o shodg)

podle pfedpist UK pro elektrické provozni prostfedky

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

material télesa

PA6-zesileno
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