ventil pro montaz do panelu
SV0S-3-1/8
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katalogovy list
parametr hodnota
funkce ventilu 3/2monostabilni, v klidu otevr.
typ ovladani mechanick.
normalni jmenovity priitok 120 |/min
provozni tlak v Mpa 0.35...0.8 MPa
provozni tlak 3.5...8 bar
konstrukce pistové sedlo
typ navratu do plvodni polohy mechanicka pruzina
princip tésnéni mékky
montazni poloha libovol.
typ fizeni pfimo
smér proudéni nelze obratit
krytt pozitivni kryti
provozni médium stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [-:-:-]
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L
okolni teplota -10...60°C
ovladaci sila 8N
typ upevnéni prichozi dirou
pfipojeni pneumatiky 1 G1/8
pfipojeni pneumatiky 2 G1/8
pfipojeni pneumatiky 3 G1/8
material krytu POM
material tésnéni NBR
TPE-U(PU)
material télesa hlinik
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