tlakovy spinac
PEV-1/4-B

¢. dilu: 10773

Pripojovaci zasuvka je soucasti dodavky.

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
odpovida normé EN 60947-5-1
povoleni CcC

znacka CE (viz prohlaseni o shodé)

podle smérnice EU pro nizké napéti

znacka UKCA (viz prohlaseni o shodg)

podle pfedpist UK pro elektrické provozni prostfedky

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS

méFena veli€ina relativni tlak

metoda méreni pneumaticko-elektricky pfevodnik tlaku

provozni tlak v Mpa 0.1...1.2 MPa

provozni tlak 1...12bar

provozni médium stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [7:-:-]
voda

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny (v jinych reZimech se vyZaduje)

teplota média

-20...80°C

okolni teplota -20...80°C
funkce spinaného prvku prepinat
max. spinaci frekvence 3Hz

max. spinaci vystupni napéti AC 250V

max. spinaci vystupni napéti DC 125V

max. vystupni proud 5,000 mA
minimalni proud zatéze 1 mApfi24V

10 mApri10V
100 mA pfi 5V

kategorie pouziti indukéni zatéze AC-14
DC-13
kategorie pouZiti odporové zatéze AC-12
DC-12
elektrické pripojeni pfipojovaci obrazec podle EN 175301-803, tvar A
konektor
dle DIN 43650
Ctyfhranny tvar
typ upevnéni priichozi dirou
montazni poloha libovol.
pfipojeni pneumatiky G1/4
hmotnost vyrobku 194 g
material télesa hlinikovy tlakovy odlitek
material spinaciho kontaktu stfibrny
prahova hodnota rozsahu nastaveni 1..12bar
stupen kryti IP65

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS
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