kloubova hlavice
SGS-M27X2

¢. dilu: 10774 FESTO
se Sestihrannou matici, pro sférické upevnénivalce (na strané pistnice),

dle DIN ISO 8139.
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katalogovy list

parametr hodnota

velikost M27x2

tfida odolnosti korozi KBK 1 - nizké poZadavky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS VDMA24364-B2-L

okolni teplota -40...150 °C

hmotnost vyrobku 1,339g

upozornénf k materialu ve shodé s RoHS

material vnéjsiho krouzku mosaz

material télesa pozinkovana ocel

material vnitfniho krouzku ocel

material matice pozinkovana ocel
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