
elektromagnetický ventil 
MFH-3-1/8-SEU
č. dílu: 11121

1 / 108.11.2023 – změny vyhrazeny – Festo SE & Co. KG

s pomocným ručním ovládáním a integrovaným rychloodvětráním

katalogový list

parametr hodnota

funkce ventilu 3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak 0.5 ... 8 bar
stupeň krytí IP65
shoda ohledně LABS VDMA24364-B2-L
připojení pneumatiky 1 G1/8
připojení pneumatiky 2 G1/8
připojení pneumatiky 3 G1/8
upozornění k materiálu ve shodě s RoHS


