tlumic€ narazu
DYEF-M22-Y1F

¢. dilu: 1113706

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota

velikost M22

zdvih 7 mm

tlumeni P - tlumenf pruZnou hmotou s pevnym kovovym dorazem

montazni poloha

libovol.

snimani polohy

bez

max. rychlost narazu

0.8m/s

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B1/B2-L

okolni teplota 0...60 °C
délka tlumeni 7 mm
max. energie tlumenf na zdvih 1.2
hmotnost vyrobku 200 g

typ upevnéni

s kontramatici

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS

material tésnéni

NBR

material télesa

vysoce legovana ocel
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