olejovy brzdici valec
DYHR-32-60-Y5

¢. dilu: 1155696

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
velikost 32
zdvih 60 mm
tlumeni nastavitelna
montazni poloha libovol.
provozni rezim jednocinny
tlacny
snimani polohy bez
max. rychlost nérazu 0.3m/s
rychlost posuvu 0.2...100 mm/s
doba névratu do plvodni polohy, kratka 1.2s

tfida odolnosti korozi KBK

1 - nizké poZadavky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

okolni teplota 0...80°C

max. zastavovaci sila 6,400 N

max. energie tlumeni na zdvih 384

max. spotfeba energie na hodinu 220,000

min. posuvova sila 640N

max. posuvova sila 6,400 N

max. zbytkova energie 2)

sila pro navrat do plivodni polohy 18N

hmotnost vyrobku 1,380 ¢g

typ upevnéni s kontramatici

upozornéni k materialu ve shodé s RoHS

material t&snéni NBR

material télesa ocel
pozinkovano

material pistnice tvrzeno

vysoce legovana ocel
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