zpétny ventil
H-1/2-B

¢. dilu: 11691

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota

funkce ventilu zpétny ventil

pfipojeni pneumatiky 1 G1/2

pfipojeni pneumatiky 2 G1/2

typ upevnéni nasroubovatelny

provozni tlak v Mpa 0.04 ...1.2 MPa

provozni tlak 0.4 ...12 bar

okolni teplota -10...60°C

material télesa hlinik legovany pro tvareni
eloxovany

provozni médium stlaceny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

montazni poloha libovol.

normalni jmenovity prdatok 1 -> 2 ze 6 na 5 bar( 5,500 |/min

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozZny (v jinych reZimech se vyZaduje)

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

teplota média -10...60°C
fidici médium LX1

max. utahovaci moment 40 Nm
hmotnost vyrobku 58.3¢g
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material tésnéni NBR
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