
elektromagnetický ventil 
MUH-5/2-D-1-L-SC-VI
č. dílu: 119667

1 / 101.07.2011 – změny vyhrazeny – Festo AG & Co. KG

For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.
výběhový typ, k dodání do 2011

katalogový list

parametr hodnota

funkce ventilu 5/2 monostabilní
stavební šířka 42 mm
provozní médium filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný

vakuum
řídicí médium filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
připojení pneumatiky 1 připojovací deska
připojení pneumatiky 2 připojovací deska
připojení pneumatiky 3 připojovací deska
připojení pneumatiky 4 připojovací deska
připojení pneumatiky 5 připojovací deska


