tlumic hluku
AMTE-M-LH-G38

C. dilu: 1205862
% doporucené vyrobky

vhodné pro sniZeni hlu€nosti odvétrani z vystupl pneumatickych zafizeni

katalogovy list

parametr hodnota
montazni poloha libovol.
velikost baleni 10
provozni tlak v Mpa 0...1MPa
provozni tlak 0...10 bar
pratok vzhledem k atmosfére 5,430 |/min

provozni médium

stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010[7:-:-]

upozornénf pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny

tfida odolnosti korozi KBK

1 - nizké pozadavky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B1/B2-L

hladina akustického tlaku 82 dB(A)
okolni teplota -40...80°C
hmotnost vyrobku 26¢g
pfipojeni pneumatiky G3/8
material tlumiciho nastavce bronz
material Sroubovacich ¢epl mosaz

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS
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