hadice z plastu
PU-13-SW

¢. dilu: 12133

pro Sroubeni CN a CK, zvlasté pruzna a odolna zlomu, polyuretan (nenf

povoleno pouZiti pfi vyrobé potravin).
Max. tlak je dovolen pfi maximalni teploté.

katalogovy list

parametr hodnota
vnéjsi pramér 17.6 mm
polomér ohybu relevantni pritoku 83 mm

vnitfni prdmér 13 mm
provozni tlak v celém rozsahu teplot -0.95 ... 10 bar

provozni médium

stlaceny vzduch podle 1IS08573-1:2010[7:-:-]

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozZny

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B1/B2-L

okolni teplota -35...60°C

hmotnost vyrobku dle délky 0.133 kg/m

pfipojeni pneumatiky pro natrubek s vnitfnim primérem 13 mm s matici
barva cerny

tvrdost Shore A86+/-3

upozornéni k materialu ve shodé s RoHS

material hadice TPE-U(PU)
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