zapadkova Sroubeni
NPKA-D-G18-Q6-P10

¢. dilu: 1243489

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
velikost standard
jmenovita svétlost 4 mm

hloubka zasunuti hadice 25.8 mm

typ tésnéni na zavitovém dfiku: tésnici krouZek
montazni poloha libovol.

velikost baleni 10

konstrukce princip push-pull
provozni tlak v Mpa -0.095 ... 1 MPa
provozni tlak -0.95 ... 10 bar

-13.775 ... 145 psi

upozornéni k provoznimu tlaku

voda: max. 0,6 MPa pfi 0 - 50 °C

provozni médium

stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-

voda (kapalna, bez ledu)

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

bezpetnost vzhledem k potravinam

viz roz§itené informace o materialu

okolni teplota

-10...60°C

max. utahovaci moment 2 Nm
jmenovity utahovaci moment 1.25 Nm
tolerance pro jmenovity utahovaci moment +20 %
hmotnost vyrobku 42g

pfipojeni pneumatiky 1

vnéjsi zavit G1/8

pfipojeni pneumatiky 2

pro hadici s vnéjsim primérem 6 mm

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS

material télesa PA66-GF30
material tésnéni zavitu NBR
material dutinky POM
material tésnéni hadice NBR

08.11.2023 — zmény vyhrazeny — Festo SE & Co. KG



