nastrcné Sroubeni
NPQP-D-R38-Q10

¢. dilu: 132424

vybé&hovy typ. k dodanidor. 2013.

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
velikost standard
jmenovita svétlost 6.2 mm
konstrukce princip push-pull
provozni tlak zavisly na teploté -0.95 ... 10 bar

provozni médium

stlaceny vzduch podle 1ISO8573-1:2010[7:-

|

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny

tfida odolnosti korozi KBK

4

okolni teplota -20...60°C
hmotnost vyrobku 8¢g
pfipojeni pneumatiky 1 R3/8

pfipojeni pneumatiky 2

pro vnéjsi primér hadice 10 mm

upozornéni k materialu

obsahuje latky LABS
ve shodé s RoHS

informace o materialu pouzdra

PP

informace o materialu prvku pro upevnéni hadice

vysoce legovana nerezova ocel
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