upinaci dutinka
EAMH-60-6-C18.1-P FESTO

¢. dilu: 1354095

katalogovy list

parametr hodnota
velikost 60

montazni poloha libovol.

max. otacky 6,000 1/min
shoda ohledné LABS VDMA24364-B2-L
skladovaci teplota -25...60°C
relativni vlhkost vzduchu 0-95%

okolni teplota -10...60°C
moment setrvacnosti 1.57 kgmm?2
hmotnost vyrobku 44g

upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
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