spojka

EAMD-32-32-14-16X20

¢. dilu: 1377840

je prvkem pohonu, ktery prenasi energii rotacniho pohybu krokového

motoru nebo servomotoru.

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
polomér upnuti 1 14 mm
polomér upnuti 2 16 mm
velikost 32
jmenovita délka 32 mm
montazni poloha libovol.
max. otacky 8,000 1/min
shoda ohledné LABS VDMA24364-B2-L
skladovaci teplota -25...60°C
relativni vlhkost vzduchu 0-95%
okolni teplota -25...60°C
moment setrvacnosti 14.5 kgmm?2
prenositelny kroutici moment 12.5Nm
hmotnost vyrobku 124 g

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS
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