tlacitkovy ventil
K/O-3-PK-3 FESTO

¢. dilu: 13793

s natrubky pro hadici JS3. Spinani tlacitkem. Dle pfipojeni pfivod(i ma
funkci v klidu otevien nebo v klidu uzavren.

katalogovy list

parametr hodnota

funkce ventilu 3/2 monostabilni, v klidu otevi/uzavr.
normalni jmenovity pratok 80 |/min

provozni tlak 0...8bar

konstrukce pistové sedlo

jmenovita svétlost 2.5mm

typ Fizeni pfimo

provozni médium stlateny vzduch podle 1ISO08573-1:2010 [-:-:-]
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L

okolni teplota -10...60°C

ovladaci sila pro zakladni polohu uzavienou 24N

ovladaci sila pro zakladni polohu otevfenou 17N

hmotnost vyrobku 20g

typ upevnéni prichozi dirou

pfipojeni pneumatiky 1 PK-3

pfipojeni pneumatiky 2 PK-3

pfipojeni pneumatiky 3 PK-3

material tésnéni NBR

material télesa plast
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