vakuova prisavka
VASB-30-1/8-PUR-B

€. dilu: 1395690 FESTO
i%l

katalogovy list
parametr hodnota
vyskové vyrovnani pfisavky 13.9 mm
jmenovita svétlost 3mm
primér pfisavky 30 mm
objem pfisavky 6.18 cm3
GEinny pramér pfisavky 24.8 mm
umisténi pfipojenit nahote
montazni poloha libovol.
tvar pfisavky kulaty, skladany tvar 1,5 méchu
provozni tlak v Mpa -0.095 ... 0 MPa
provozni tlak -0.95 ... 0 bar

-13.775 ... 0 psi
jmenovity provozni tlak -0.07 MPa

-0.7 bar
jmenovity provozni tlak (psi) -10.15 psi
provozni médium atmosféricky vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
tfida odolnosti korozi KBK 2 - mirné naroky na odolnost korozi
shoda ohledné LABS VDMA24364-A1-L
okolni teplota -20...60°C
pfidrZna sila pfi jmenovitém provoznim tlaku 34N
hmotnost vyrobku 14¢g
typ upevnéni prostfednictvim pfipojeni vakua
pfipojeni vakua G1/8
barva modry
tvrdost Shore 60 +/-5
material Sroubovacich ¢epl mosaz
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material prisavky PUR
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