paralelni konstrukéni sada
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1

¢. dilu: 1436183 FESTO
sady vhodné pro elektrické pohony
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katalogovy list
parametr hodnota
velikost 110
montazni poloha libovol.
prevodovy pomér 1:1
max. otacky 5,000 1/min
shoda ohledné LABS VDMA24364-z6na lll
skladovaci teplota -25...60°C
relativni vlhkost vzduchu 0-95%
stupen kryti IP65
okolni teplota -10...60°C
moment setrvacnosti 799 kgmm?2
moment pohonu naprazdno 0.3Nm
prenositelny kroutici moment 25 Nm
hmotnost vyrobku 5,280 ¢g
kéd rozhrani pohonu D60B
kéd rozhrani pro vstup motoru 60G
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
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