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1 / 101.04.2010 – změny vyhrazeny – Festo AG & Co. KG

válcového tvaru.
Pokud je tlumič nárazu stlačen na krátkou dobu (<30s), trvá zpětné 
vyjetí pístnice  0,4 s. Po dlouhodobém stlačení  (<6 hod) může trvat 
zpětné vyjetí pístnice až  1 sekundu.

katalogový list

parametr hodnota

velikost 20
zdvih 25 mm
tlumení nastavitelná

tvrdá charakteristika
doba návratu do původní polohy, krátká 0.4 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá 1 s
okolní teplota 0 ... 80 °C
max. energie tlumení na zdvih 62.5 J
max. spotřeba energie na hodinu 54,000 J
max. zbytková energie 0.32 J
hmotnost výrobku 460 g
typ upevnění s kontramaticí
informace o materiálu těsnění NBR
informace o materiálu pouzdra ocel

pozinkováno


