kyvny pohon
DRQ-100- -360-PPV]-A FESTO

¢. dilu: 150194
vybéhovy vyrobek

pro bezdotykové snimani, s nastavitelnym tlumenim v koncovych

polohach a pfevodem ozubenymi koly s vymezenim vdli.

Varianta s volitelnym Ghlem kyvu od 271 do 359 stupid.

Vybéhovy typ. Dodavan do r. 2017. Alternativni vyrobek viz portal podpory.

katalogovy list

parametr hodnota

velikost 100

Ghel tlumeni 52 deg

rozsah nastaveni (hlu kyvu, na obou stranach -8 [+ 8 deg

Ghel kyvu 360 deg

tlumeni pneumatické tlumeni, nastavitelné
montazni poloha libovol.

konstrukce ozubeny hfeben/pastorek
snimani polohy pro ¢idla

provozni tlak 2.5...10 bar

max. frekvence kyvu pfi 6 barech 0.4 Hz

provozni rezim dvojcinny

provozni médium

stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-

okolni teplota -10...60°C
teoreticky kroutici moment pfi 6 barech 150 Nm
pfipustny moment setrvacnosti 0.2 kgm2
hmotnost vyrobku 40,600 g

typ upevnéni vnitfnim zavitem
pfipojeni pneumatiky G1/2

informace o materialu hnaci hfidele cementacni ocel
informace o materialu tésnéni TPE-U(PU)
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