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parametr hodnota
odpovida normé EN 60947-5-2
povoleni RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

znacka CE (viz prohlaseni o shodé)

podle smérnice EU-EMC

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS

jmenovita spinaci vzdalenost 0.8 mm
okolni teplota -25...70°C
opakovatelna presnost za stalych podminek 0,01 mm
spinany vystup PNP
funkce spinaného prvku vypinac
max. spinaci frekvence 5,000 Hz
max. vystupni proud 200 mA
odolnost zkratu pulzujici
rozsah provozniho napéti DC 10...30V
ochrana proti prepélovani pro vSechna elektricka pfipojeni
elektrické pripojeni 3 piny
M8x1
konektor
velikost M5x0,5
utahovaci moment 1.5Nm
druh montaze vestavny
hmotnost vyrobku 43g
material télesa PA

vysoce legovana nerezové ocel

ukazatel polohy sepnuti

Zlutd LED

okolni teplota pfi pohyblivém prodlouZenf kabelu -5...70°C
stupen kryti P67
napéfova pevnost 1kV

tfida odolnosti korozi KBK

4 - obzvla3t silné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

stupen znecisténi
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