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katalogovy list
parametr hodnota
vySkové vyrovnani drzaku pfisavky 10 mm
montazni poloha libovol.
konstrukce pfipojeni vakua shora
provozni tlak -0.95 ... 8 bar
provozni médium stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010[7:-:-]
tfida odolnosti korozi KBK 2 - mirné naroky na odolnost korozi
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033 Fla
okolni teplota -10...60°C
hmotnost vyrobku 62g
typ upevnéni s vnéjsi zavitem M22x 1.5
upevnéni pfisavky G1/8
pfipojeni vakua G1/8
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material tésnéni NBR
material télesa hlinik
material drzaku hlinik
POM
vysoce legovana nerezova ocel
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