vakuovy saci ventil
ISV-M5

¢. dilu: 151217

Pro udrZeni vakua, pokud ve skupiné pfisavek chybi na jedné nebo vice

z nich pfisavany predmét.

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
velikost M5

lze pouZit s vyfukovacim impulzem <=8 MPa
moznost pouziti vyfukovaciho impulsu 8 bar
montazni poloha libovol.
provozni tlak v Mpa -95 ... 0 kPa
provozni tlak -0.95 ... 0 bar
poZadovany prdtok sanf p¥i -0,05 MPa (-0,5 baru, -7,25 psi) 11/min

provozni médium

stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B1/B2-L

okolni teplota -10...60°C
hmotnost vyrobku 4g

typ upevnéni nasroubovatelny
pfipojeni pneumatiky 1 M5

pfipojeni pneumatiky 2 M5

material filtru

slinuty bronz

material télesa

vysoce legovana ocel

08.11.2023 — zmény vyhrazeny — Festo SE & Co. KG



