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¢.dilu: 151784 FESTO
s bo&nim pfivodem vzduchu pro vakuovy ejektor, |ze oto€it 0 360 °.
» L]
katalogovy list
parametr hodnota
montazni poloha libovol.
provozni tlak -0.95 ... 8 bar
provozni médium stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [-:-:-
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L
okolni teplota -10...60°C
hmotnost vyrobku 25¢g
upevnéni pfisavky G1/8
pripojeni vakua G1/8
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