pfimocary pohon
DGO-11/4"- -PPV-A-B

¢. dilu: 15231

pro bezdotykové snimani krajnich poloh, bez pistnice, s magnetickou
spojkou.
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parametr hodnota

zdvih 0.04...157 "

prdmér pistu 11/4"

tlumeni PPV: nastavitelné pneumatické tlumeni na obou stranach
vedeni kluzné vedeni

princip unasece magneticky pfenos sily

provozni tlak 1.4...7 bar

provozni rezim dvojcinny

provozni médium

stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-]

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny (v jinych reZimech se vyZaduje)

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

okolni teplota -20...60°C
délka tlument 20 mm
pripojeni pneumatiky 1/8 NPT
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