unasec
FKG-40-B

¢. dilu: 15235

pro vylouceni klopnych moment na jezdec pfimocarych pohon(i DGO a

vyrovnani nesouososti soubézné vedenych zatézi.

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
velikost 40
radialni odchylka +/- 1mm

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

okolni teplota -20...120 °C

dlouhodobé maximalni pfipustné zatizeni ve sméru sily +/- 1,600 N

hmotnost vyrobku 1,227 ¢

material unasece tvarna slitina hliniku, eloxovano
ocel, pozink.

material vidlice ocel
pozinkovano

material kluzného dilu mosaz
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