jednosmérny Skrtici ventil
GR-1/8X2-B

¢. dilu: 152612

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota

funkce ventilu funkce jednosmérného Skrceni
pfipojeni pneumatiky 1 G1/8

pfipojeni pneumatiky 2 G1/8

nastavovaci prvek

drazkovany Sroub

typ upevnéni

montaZ do panelu
prdchozi dirou

dle volby:
normalni jmenovity prdtok ve sméru Skrceni 205 |/min
normalni jmenovity prlitok ve zp&tném sméru 190 |/min
provozni tlak 0.5 ... 10 bar
okolni teplota -20...60°C
material télesa hlinik legovany pro tvafeni
montazni poloha libovol.

provozni médium

stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

upozornénf pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je moZny (v jinych reZimech se vyZaduje)

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B1/B2-L

teplota média -20...60°C
jmenovita svétlost 3mm

hmotnost vyrobku 54¢g
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material tésnéni NBR

material dutinky POM

material regulacniho Sroubu

vysoce legovana ocel

material matice

hlinik legovany pro tvareni

08.11.2023 — zmény vyhrazeny — Festo SE & Co. KG

1/1



