hadice z plastu
PAN-6X1-SI FESTO

¢. dilu: 152699

Vnéjsi kalibrace, pro nastréna pfipojeni QS, Sroubeni CN a CK, z
polyamidu (nepfipustné pro pouZiti pfi vyrobé potravin).

katalogovy list

parametr hodnota

vnéjsi pramér 6 mm

polomér ohybu relevantni pritoku 32 mm

vnitfni pramér 4 mm

min. polomér ohybu 14 mm

vlastnosti hadice Suitable for energy chains

provozni tlak zavisly na teploté -0.095 ... 1.9 MPa
-0.95 ... 19 bar
-13.775 ... 275.5 psi

povoleni TOV

klasifikace Maritime viz certifikat

certifikat vydavatele B 013277 0506 00

provozni médium stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-]

shoda ohledné LABS VDMA24364-B2-L

okolni teplota -30...80°C

hmotnost vyrobku dle délky 0.016 kg/m

pfipojeni pneumatiky pro nastréné pripojeni s vnéjsim primérem 6 mm
pro natrubek s vnitfnim primérem 4 mm s matici
pro natrubek s vnitfnim primérem 4 mm

barva stfibrny

tvrdost Shore D 55 +/-3

upozornéni k materialu ve shodé s RoHS

material hadice TPE-A
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