ahlova radova deska
NAVW-1/2-NPT-3 FESTO

¢. dilu: 152794

s pfipojovacim obrazcem dle DIN ISO 5599/1, pro bateriovou montaz,
pfivody bo¢ni a spodni.

katalogovy list

parametr hodnota

sitka 190 mm

provozni tlak 0...16 bar

provozni médium stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L
teplota média -10...60°C

okolni teplota -10...60°C

typ upevnéni pfipojovaci desky prichozi dirou
pfipojeni Fidiciho tlaku 12 1/8 NPT

pfipojeni fidiciho tlaku 14 1/8 NPT

pfipojeni pneumatiky 1 1/2 NPT

pfipojeni pneumatiky 2 1/2 NPT

pripojeni pneumatiky 4 1/2 NPT
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