nastrcna zaslepka
QSC-3/8-U

€. dilu: 153832 FESTO
katalogovy list

parametr hodnota

velikost standard

jmenovita svétlost 7.1 mm

montazni poloha libovol.

konstrukéni tvar zaslepka

velikost baleni 1

konstrukce princip push-pull

provozni tlak v celém rozsahu teplot -0.095 ... 1 MPa

-0.95 ... 10 bar
-13.775 ... 145 psi

klasifikace Maritime viz certifikat

provozni médium stlateny vzduch podle 1S08573-1:2010 [7:-:-]
upozornéni pro provozni a ovladaci médium provoz s pfimazavanim olejem je mozny
tfida odolnosti korozi KBK 1 - nizké poZadavky na odolnost korozi
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L

okolni teplota -10...60°C

hmotnost vyrobku 8g

pfipojeni pneumatiky 1 pro vnéj3i prdmér hadice 3/8"

teplota okoli ve Fahrenheitech 14 ... 140°F

barva uvolnujiciho krouzku Seda

upozornéni k materialu ve shodé s RoHS

material télesa PBT

material uvoliiovaciho krouzku POM

material tésnéni hadice NBR

material svérného segmentu hadice vysoce legovana nerezova ocel
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