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¢. dilu: 1544900
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katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
velikost 35

40
rozsah nastaveni Ghlu kyvu 57 ...200 deg
konstrukce pist

pistnice
snimani polohy pro ¢idla
provozni tlak v Mpa 0.3...0.8 MPa
provozni tlak 3...8bar

43.5...116 psi

provozni médium

stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [7:-:-]

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny (v jinych reZimech se vyZaduje)

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B1/B2-L

okolni teplota -10...60°C
hmotnost vyrobku 900 g
typ upevnéni prichozi dirou a stfedici dutinkou
pfipojeni pneumatiky M5
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material t&snéni NBR

TPE-U(PU)
material télesa hlinik

tvrdé eloxovano
material krytu télesa hlinik

eloxovany
material loZiska plast
material podloZky hlinik

eloxovany
material Sroubd ocel

pozinkovano

provozni rezim

jednocinny
tazny
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