kompaktni valec
AEVULQZ-40-20-P-A

C.dilu: 157142
Classic

pro bezdotykové snimani poloh. Proti pootoceni zajisténa ¢tyfhranna
pistnice.

Vybéhovy typ. Dodavan do r. 2019. Alternativni vyrobek viz portal podpory.

Moderni alternativy najdete pomoci zadani ¢ty¥ prvnich znaka
typového oznateni do vyhledavaciho pole.

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
zdvih 20 mm
pramér pistu 40 mm
tlumeni P: pruzné tlumici krouzky/desky na obou stranach
montazni poloha libovol.
provozni rezim jednocinny
tazny
konec pistnice vnitfni zavit
konstrukce pist
pistnice
snimani polohy pro €idla

varianty

jednostranna pistnice

pojisténi proti poototeni/vedeni

Ctyrhranna pistnice

provozni tlak

0.8... 10 bar

provozni médium

stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

upozornénf pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je moZny (v jinych reZimech se vyZaduje)

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

okolni teplota -20...80°C
energie narazu v koncovych polohach 0.52)
teoreticka sila pfi 6 barech, dopfedny chod 636 N
pohybujici se hmotnost pfi zdvihu 0 mm 638
pfirlistek hmotnosti na 10 mm zdvihu 59¢g
zakladni hmotnost pfi zdvihu 0 mm 433 g
prirlistek pohybujici se hmotnosti na 10 mm zdvihu 9g

typ upevnéni dle volby:

préchozi dirou
pfislusenstvim

pfipojeni pneumatiky

G1/8

material spojovaciho Sroubu

pozinkovana ocel

material krytu

hlinik legovany pro tvareni

material dynamickych tésnéni

NBR
TPE-U(PU)

material pistnice

vysoce legovana ocel

material trubky valce

hlinik legovany pro tvareni
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