plochy valec
DZH'2"' 'PPV'A'SZ FESTD
¢.dilu: 158374

pojistény proti pootoceni, pro bezdotykové snimani koncovych poloh,

oboustranné nastavitelné tlumeni v koncovych polohach. Rlizné

moznosti upevnéni s pridavnymi upeviujicimi prvky nebo bez nich.

katalogovy list

parametr hodnota
zdvih 0.04..40"
prdmér pistu 2"

max. (hel pootocent pistnice +/- 0.45 deg

tlument

PPV: nastavitelné pneumatické tlumeni na obou stranach

montazni poloha

libovol.

provozni rezim dvojcinny

konstrukce pist
pistnice

snimani polohy pro ¢idla

varianty

prlichozi pistnice

pojisténi proti pootoceni/vedeni

ovalny pist

provozni tlak v Mpa

0.05...1 MPa

provozni tlak

0.5 ... 10 bar

provozni médium

stlateny vzduch podle 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny (v jinych reZimech se vyZaduje)

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

shoda ohledné LABS

VDMA24364-B2-L

okolni teplota -20...80°C
délka tlumeni 23 mm
max. kroutici moment na pojidténi proti pootoceni 1.7 Nm
teoreticka sila pfi 0,6 MPa (6 bard, 87 psi), zpétny chod 989.6 N
teoreticka sila pfi 0,6 MPa (6 bar(i, 87 psi), dopredny chod 989.6 N
pfirlistek hmotnosti na 10 mm zdvihu 60g
zakladni hmotnost pfi zdvihu 0 mm 1,200 g

typ upevnéni

vnitfnim zavitem
pfisluSenstvim

dle volby:
pfipojeni pneumatiky NPT1/4-18
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material krytu hlinik
material tésnénf TPE-U(PU)
material télesa hlinik

material pistnice

vysoce legovana ocel
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