kompaktni valec
EMM-10-5-P-A

¢. dilu: 158612

pro bezdotykové snimani poloh, mnoho moZnosti upevnéni, s

pruznymi dorazy.

katalogovy list

parametr hodnota

zdvih 5mm

prdmér pistu 10 mm

tlumeni P: pruzné tlumici krouzky/desky na obou stranach

montazni poloha

libovol.

provozni reZim jednoCinny

tlatny
konstrukce pist

pistnice

profilova trubka
snimani polohy pro ¢idla
varianty jednostranna pistnice
provozni tlak 1.5...10 bar

provozni médium

stlaceny vzduch podle 1ISO08573-1:2010 [7:4:4]

upozornéni pro provozni a ovladaci médium

provoz s pfimazavanim olejem je mozny (v jinych reZimech se vyZaduje)

tfida odolnosti korozi KBK

2 - mirné naroky na odolnost korozi

okolni teplota -20...80°C

teoreticka sila pfi 6 barech 37N

teoreticka sila pfi 6 barech, dopfedny chod 37N

typ upevnéni dle volby:
prichozi dirou
vnitfnim zavitem

pfipojeni pneumatiky M3

material krytu mosaz

material tésnéni TPE-U(PU)

material télesa hlinik legovany pro tvareni
eloxovany

material pistnice

vysoce legovana nerezova ocel
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