pripojovaci blok
PRS-1/4-3-B

€. dilu: 15862 FESTO
Classic - nepouZivejte prosim do novych konstrukei
Moderni alternativy najdete pomoci zadani Etyf prvnich znakd
typového oznaceni do vyhledavaciho pole.
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katalogovy list
parametr hodnota
max. po€et ventilovych pozic 3
shoda ohledné LABS VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost vyrobku 1,310 g
typ upevnéni préchozi dirou
pripojeni odvétrani fidiciho tlaku 82 G1/8
pfipojeni odvétrani fidiciho tlaku 84 G1/8
pfipojeni pneumatiky 1 G1/2
pfipojeni pneumatiky 3 G1/2
pfipojeni pneumatiky 5 G1/2
upozornéni k materialu ve shodé s RoHS
material pfipojovaci desky hlinik
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